
TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Slangen en assemblagesBouw- en publieke werken

Fluid transfer solutions
Slangen en assemblages voor de bouw en publieke werken
www.trelleborg.com/fluidhandling



Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, 
dempen en beschermen. Deze innovatieve hoogwaardige oplossingen verhogen de prestaties van klanten op duurzame wijze. De 
Trelleborg Group heeft een jaaromzet van ongeveer SEK 37 miljard (EUR 3,46 miljard, USD 3,87 miljard) en is actief in circa 50 landen. 
De groep bestaat uit drie divisies: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions en Trelleborg Wheel Systems, en een 
rapportagesegment, Businesses Under Development.. Trelleborg is sinds 1964 genoteerd aan de effectenbeurs van Stockholm en is 
opgenomen in de Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com​

TRELLEBORG GROUP
LEIDER IN POLYMEEROPLOSSINGEN 

Met meer dan 1.500 medewerkers, gevestigd in Europa, 
Turkije, Australië en China, is Trelleborg Fluid Handling 
Solutions een toonaangevend bedrijf dat zich richt op 
vloeistofverwerkingstechnologieën en materiaalbescherming in 
veeleisende industrieën. 
Het Trelleborg Fluid Handling team biedt hoogwaardige oplossingen 
voor olie- en gastransport voor scheepvaarttoepassingen, 
vloeistoftransportsystemen in industriële toepassingen en 
volledige bescherming van materiaal en apparatuur in de 
mijnbouwindustrie. 

Trelleborg Fluid Handling Solutions ontwikkelt, ontwerpt, produceert 
lage- en middelhoge drukslangen met hun fittingen, Brake-Away 
koppelingen voor olie & gas en slangen voor de scheepvaart, 
filtratie voor LNG en industriële toepassingen, rubberplaten en 
-matten, compensatoren en slijtvaste bekledingsapparatuur op 
basis van geavanceerde polymeertechnologie.

TRELLEBORG
FLUID HANDLING SOLUTIONS

Oil and gas flow controlIndustrial hoses Expansion jointsOffshore oil and gas transfer Mining and mineral processingRubber sheeting and matting

Trelleborg Industrial Solutions Trelleborg Sealing Solutions Trelleborg Wheel Systems



BOUW- EN 
PUBLIEKE 
WERKEN

Om te voldoen aan de snelgroeiende vraag 
in de megasteden van vandaag, moeten 
ontwikkelaars hoger bouwen en dieper graven 
dan ooit tevoren - zonder afbreuk te doen aan de 
veiligheid of betrouwbaarheid.

Trelleborg Fluid Handling Solutions is er om u 
te helpen uw doelen te bereiken. Ons complete 
assortiment krachtige slangen zal uw prestaties 
op veel verschillende manieren verbeteren.

Of u nu verbeterde functionaliteit, grotere 
productiviteit of meer dramatische 
energiebesparingen nodig hebt, een Trelleborg-
slang of slangcomponent kan een integraal 
onderdeel van de oplossing zijn.



BOUWPLAATS
Perslucht
Persluchtslangen voor zwaar gebruik.
Gebruik in graaf-, bouw- en industriële toepassingen.

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

MULTI 20MULTI 20 MULTI 20 6-102 20 60 SBR SBR

13-76 40 160 SBR SBR

6-100 20 60-80 SBR SBR

7-50 20 60-80 SBR SBR

Water 
Waterslangen pompen voor industrieel afval, slurry, bentoniet en niet-olie houdend boorspoeling weg 
van de locatie.
Voor gebruik in de bouw en openbare werken.

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

13-50 10 30 SBR
EPDM SBR

40-120 10-5 28-13 EPDM EPDM

25-305 10 30 SBR SBR

25-254 10 30 SBR SBR

13-38 20-10 60-30 EPDM EPDM

AP BLUE 25-200 - - PVC PVC

AP RED 40-150 - - PVC PVC

w

Hogedruk reinigingsslang
Hogedruk reinigingsslang voor het reinigen van machines, wagens, vloeren, openbare ruimtes en 
façades.

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

TRELLJET 560 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in FranceTRELLJET 560 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in FranceTRELLJET 560 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in FranceTRELLJET 560 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in France 8-10 650 1600 NBR
SBR

NBR
SBR

TRELLJET 580 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in FranceTRELLJET 580 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in FranceTRELLJET 580 - ND 08 - 5/16” - WP 650 BAR/9560 PSI - MAX 150�°C - 1 Q 13 - Made in France 8-13 650-500 1600-1200 NBR
SBR

NBR
SBR



DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

102-150 150-130 300-260 NR NR

50-150 100 200 NR NR

51-152 85 170 NR NR

38-127 85 170 NR NR

PULSOR 170  L-WHIP PULSOR 170  L-WHIP PULSOR 170  L-WHIP 102-125 85 170 NR NR

51-127 85 170 NR NR

BETON

Betonpompen, schroefpalen en funderingen
Hogedruk betonpompslangen voor de verplaatsing en plaatsing met de giek en het verpompen van slurry en boorspoeling (niet olie-houdend).
Robuust en betrouwbaar, PULSOR-slangen hebben een combinatie van sterke punten die hen een onmiskenbare leider maken in het pompen 
en transporteren van beton in de bouw.

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

125-254 3 10 NR
SBR

NR
SBR

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

19-25 10 40 NBR CR

Beton vibrator
Elektrische en pneumatische beton vibratorslang.
In combinatie met een beton vibrator helpt de PULSOR Vib de 
luchtbellen te verdrijven en het beton compacter te maken.

Beton kubels
Geleidingsslang voor betonkubels.
Op een bouwplaats is het beton storten één van de meest populaire 
constructiemethoden. Voor het beste resultaat heeft u de PULSOR 
GRAVITY-slang nodig - een flexibel hulpmiddel dat het gemakkelijker 
maakt om het beton in de vorm te laten vloeien en de valhoogte te 
beperken.



MORTEL EN 
ZANDSTRALEN

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis
D

RY

25-65 12 40 NR SBR

65 12 40 NR SBR

65 20 60 NR SBR

W
ET

25-50 40 120 NR SBR

19-102 40 120 NR SBR

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

13-63 10 30 NR SBR

13-76 12 36 NR SBR

13-102 12 40 NR SBR

19-51 10 30 NR SBR

Spuiten van droge- en natte mortel
PROJECTOR slangen tbv spuitmortel, gemengd beton, cementvoeg en pleisters.
Onmisbaar en robuust, onze PROJECTOR-lijn staat goed bekend om zijn lichtheid en manoeuvreerbaarheid.

Zandstralen
Lichtgewicht slangen voor het zandstralen van diverse zaken o.a. gebouwen.
Licht en gemakkelijk te hanteren, onze ABRA- en SABLEX-slangen onderscheiden zich 
door hun duurzaamheid en hoge slijtvastheid.

Dankzij onze 40 jaar ervaring biedt Trelleborg Fluid Handling Solutions standaard en op maat 
gemaakte fittingen voor uiteenlopende betonproductiebehoeften, waaronder zandstralen, 
mortelspuiten, flenzen en klemschalen. Wat voor soort betonklem u ook nodig hebt (Victaulic, 
Putzmeister, Schwing, Wibau), Trelleborg kan het leveren.

Een compleet assortiment bouwaccessoires 
is op aanvraag verkrijgbaar: anti-
whip kabels, krimphulzen, spiraal 
beschermslangen en meer.

Koppelingen en accessoires



SPECIALE FUNDERING, 
SLIBBEHANDELING EN 
TUNNELS BOREN

Speciale constructies
Perfect aangepast aan speciale en geavanceerde toepassingen zoals slibbehandeling, 
boren, membraanwanden en tunnelboormachines, onze slangen zijn geschikt voor zowel 
aanzuigen als afvoeren van water, ontwatering, abrasief slib, bentoniet, enz.

DN
mm

WP
bar

BP
bar

Binnenbuis Buitenbuis

25-500 10 30 NR EPDM

100-500 10 30 NR EPDM

200 100 250 NR SBR
NR

25-254 16 48 EPDM EPDM

HYDROMILL HOSE 102-150 16 48 NR NR

Tunnels boren Schroefpalen
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BU Fluid Handling Solutions, Trelleborg Industrie SAS, ZI La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 Clermont-Ferrand cedex 2, France
Tel +33 (0)4 73 25 81 00, Fax +33 (0)4 73 25 82 17, tes.serviceclients@trelleborg.com, www.trelleborg.com/fluidhandling

W W W.TRELLEBORG.COM

Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen 
die cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, 

dempen en beschermen. Deze innovatieve hoogwaardige 
oplossingen verhogen de prestaties van klanten op duurzame 

wijze.


