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uidline for lagring

- av gummiprodukter

Eftersom gummiprodukter ar kansliga for:

Kraver lagring av gummi att man foljer nagra enkla regler for att skydda gummiprodukter mot accelererad aldring.

Foljande riktliner ar enligt 1IS08331-2016: Gummi-, komposit-,
plastslang och kopplingar for lagring, anvandning och underhall.

Lagerlokal
» Lokalen dar produkten lagras bor vara sval, torr, dammfri, ventilerad och utan drag.

Lagringstid
» Lagringstiden b6ér minimeras. FIFO bor tillampas (forst in - forst ut).

Temperatur

» Jamn temperatur rekommenderas, helst mellan -10°C till +25°C.
» Under -10°C, var forsiktig for produkten kan bli stel.

Varme

» Slang och slangkoppling skall hallas minst 2 m fran eventuell varmekalla.

Fuktighet
» Relativ fuktighet bor vara under 70%.

Ljus
» Produkter bor lagras morkt och skyddas mot direkt solljus eller annat articifiellt ljus (UV eller IR).

Ozon

» Lagringsutrymmet skall ej innehalla ozonalstrande utrustning sdsom lampor, rér med
kvicksilveranga, hdgspanningsutrustning, elektriska motorer, etc.

Miljo
» Losningsmedel, bransle, smorjmedel eller kemikalier bor ej lagras tillsammans med slangar.
Lagringsmetod

» Slang och slangkopplingar bor ligga utan belastning och bor ej staplas.
» Originalforpackning bor bevaras sa langt det ar mojligt, inklusive skydd som kan skydda andarna pa slangen.



