
Pneumatiky Trelleborg řady EMR byly vyvinuty za účelem 
zvýšení produktivity v náročných stavebních aplikacích. 
Disponují zvýšenou ochranou a odolností proti poškození.

Běhoun kategorie R1 zajišťuje ovladatelnost a dokonalý 
záběr tam, kde je to nejvíce potřeba, ať už na zemině, poli 
nebo v bahně.

Silná radiální kostra a nejmodernější směs zaručují dlouhou 
životnost a zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení pro 
pohodlnou jízdu při zachování nízké spotřeby paliva. Řada 
EMR 1030 V je navržená pro nakladače a zemědělské 
aplikace.

Hlavní výhody

• Výborné samočistící schopnosti
• Nízké vibrace
• Pryžová směs odolná pořezání
• Robustní kostra umožňující protektorování*

PRÉMIOVÉ RADIÁLNÍ BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY

EMR 1030 VEarthmover Radial Tires

Vlastnosti pneumatiky

VYNIKAJÍCÍ 
JÍZDNÍ 

KOMFORT

CELOOCELOVÁ 
RADIÁLNÍ 

KONSTRUKCE

ZESÍLENÁ 
KOSTRA

VHODNÉ 
PRO RŮZNÉ 
POVRCHY

Použití

*V případě protektorování je nutná kontrola stavu kostry profesionálním technikem

NAKLADAČE



EMR 1030 V
PRÉMIOVÁ RADIÁLNÍ PNEUMATIKA

Rozměr 
pneumatiky

Kategorie dezénu
Typ aplikace

Ráfek 
(povolený)

Hloubka dezénu 
(mm)

LI/SS 
Index nosnosti 

a rychlost/ 
Nakladač 

Nosnost 
penumatiky (kg) 

při 10 (km/h)

Hustící tlak 
(bar)

20.5 R 25 L3
17.00/2.0-25

(17.00/1.7-25)
36

**
193 A2

11 500 5.75

** - Index pevnosti pneumatiky

0
6

.2
3
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