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Pneumatiky pro traktory, kombajny a postrikovace

Radialni rada

TV1000
ProgressiveTraction®

UE € 7y,
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Inovativni pneumatiky TM1000 ProgressiveTraction®,
navrZené v souladu s predpisy VF, zajistuji vynikajici nosnost,
omezuji zhutnéni pudy a zarover poskytuji bezkonkurenéni
trakci. Na silnici zaruCuje nova fada nizkou spotfebu paliva

a emise, dlouhou Zivotnost a zvySuje efektivitu zemédélskych

operaci.

VF 540/65R30 TL
VF 600/70R30 TL
VF 620/75R30 TL
VF 420/85R34 TL
VF 650/60R34 TL
VF 710/60R34 TL
VF 650/65R34 TL
VF 650/65R38 TL
VF 650/85R38 TL
VF 710/60R38 TL
VF800/70R38 TL
VF 650/65R42 TL
VF 650/75R42 TL
VF 650/85R42 TL
VF710/70R42 TL
VF710/75R42 TL
VF900/60R42 TL
VF 380/85R46 TL
VF 750/75R46 TL
VF900/65R46 TL
VF 480/80R50 TL
VF 480/95R54 TL
* = v pfipravé

TM1000

HIGH POWER
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158D
170D
172D
154D
168D
173D
170D
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182D
174D
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Model TM1000 High Power byl navrZzen pro nejnovéjsi
generaci traktor( s vysokym vykonem. Dokaze prenést
na zem veskery vykon motoru a toCivy moment vyvijeny

IF 650/65R38 TL
IF 710/60R38 TL
IF 710/65R46 TL
IF 750/75R46 TL
IF 900/65R46 TL

TM900

HIGH POWER

169D
172D
183D
186D
190D
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=2
ot S i
——

ﬁ

Dezén béhounu TM1060 v sobé spojuje nejlepsi viastnosti
zemédélskych radialnich vyrobku Trelleborg. Zatimco “efekt
kiidel” maximalizuje Sitku dezénu a zajistuje mimoradné
Sirokou stopu, technologie ProgressiveTraction® zvySuje
trakéni schopnosti. ZvySena pruznost bocnic navic vede

k velmi nizkému zhutnéni pldy, aniz by to mélo vliv

na vynikajici pevnost pneumatiky.

VF 520/60R28 TL 149D

VF 600/60R28 TL 157D

VF 600/60R30 TL 158D

VF 600/60R38 TL 168D  (165E)
VF 650/60R38 TL 166D

VF 650/60R38 TL 173D *

VF 710/60R38 TL 171D

VF 710/60R42 TL 173D

VF 750/70R44 TL 183D

* =y pfipravé

TM800

Model TM800 s vynikajicimi vlastnostmi na poli i na silnici
byl vyvinut pro traktory s vysokym vykonem. Vynikajici
trakce, Spickova nosnost pfi vysokych rychlostech, mensi

zhutnéni pUdy, jizdni komfort a vynikajici odolnost pfi riznych

pracovnich podminkéach, to vSe zvySuje produktivitu vasich
zemédélskych operaci.

Dobra trakce, vynikajici samocistici schopnost, komfort,
nizky valivy odpor a nizka spotfeba paliva ¢ini z pneumatiky

radialni pneumatiku ve standardni technologii.

600/70R28 TL 157D (154E)
600/70R30  TL 158D  (155E)
710/60R30  TL 162D  (159E)
600/70R34 TL 160D  (157E)
650/60R34  TL 159D  (156E)
710/55R34 TL 164D  (161E)
710/60R34 TL 164D  (161E)
650/75R38  TL 169D  (166E)
650/85R38  TL 173D (170E)
800/70R38 TL 178D  (175E)
900/60R38 TL 178D  (175E)
710/70R42 TL 173D (170E)
710/70R42  TL 179A8 *

710/70R42  TLHarvester 173D (170E)
710/75R42  TL 175D (172E)
900/60R42  TL 180D  (177E)

* = pouZiti pfi sklizni

320/65R18TL 109A8  (109B)
340/65R18 TL 113A8  (113B)
440/65R24 TL 128D

480/65R24 TL 133D

540/65R24 TL 140D

540/65R24 TL 146A8 **
540/65R26 TL 141D

440/65R28 TL 131D

480/65R28 TL 136D

540/65R28 TL 142D *

540/65R28 TL 142D

600/65R28 TL 147D

540/65R30 TL 143D

540/65R34 TL 145D

600/65R34 TL 151D

540/65R38 TL 147D

600/65R38 TL 153D

650/65R38 TL 157D *

650/65R38 TL 157D
710/70R38TL 166D
710/70R38 TL Sugar Cane 166D

710/70R38 TLForage 175D

600/65R42 TL 154D

650/65R42 TL 158D

650/65R42 TL 165D  (168A8)
540/65R28 TL 149D  (146E) HS
600/65R28 TL 154D  (151F) HS
540/65R30 TL 150D  (147E) HS
540/65R34 TL 152D (149F) HS
600/65R34 TL 157D  (154E) HS
540/65R38 TL 153D  (150E) HS
650/65R38 TL 163D  (159E) HS
650/65R38 TL 166D  (169A8) HS
710/70R38TL 171D (168F) HS

* = s dezénem ProgressiveTraction®

** = pro pouziti pfi sklizni

TM700

ProgressiveTraction®

" LUE g Tig
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Predni vyrobci traktorl neustale vyvijeji fady traktorl se
stfednim vykonem a ocekavaji od pneumatik mimoradny
trakeni vykon a nizkou spotfebu paliva pfi omezeném
prostoru pro vétsi pneumatiky. ReSenim je model TM700
ProgressiveTraction®, ktery zajisti efektivnéjsi a udrzitelnéjsi
vyrobu s mensimi naklady.

380/70R28 TL 127D
420/70R28 TL 133D
480/70R28 TL 140D
480/70R30 TL 141D
480/70R34 TL 155A8  (155B)
480/70R38 TL 145D
520/70R38 TL 150D
580/70R38 TL 155D
580/70R42 TL 158D
620/70R42 TL 166D

TM700

Rada TM700 zaruéuje vysoky vykon. Kombinace vynikajici
trakce v terénu, samocisticich vlastnosti, komfortu a jizdnich
vlastnosti na silnici €ini z prvni radialni pneumatiky /70

pro zemédélstvi standard pro vysoce kvalitni pneumatiky.

240/70R16 TL  104A8 (104B) «
260/70R16 TL  109A8 (109B) «
280/70R16 TL  112A8 (112B) !
280/70R18 TL  114A8 (114B) «
280/70R20 TL  116A8 (116B) «
300/70R20 TL  110A8 (110B)
320/70R20 TL  113A8 (113B)
360/70R20 TL  120A8 (120B)
380/70R20 TL  122A8 (122B)
320/70R24 TL  116A8 (116B)
360/70R24 TL  122A8 (122B)
380/70R24 TL  125A8 (125B)
420/70R24 L 130A8 (130B)
480/70R24 L 138A8 (138B)
480/70R26 TL  139A8 (139B)
320/70R28 TL  119A8 (119B)
360/70R28 TL  125A8 (125B)
380/70R28 TL  127A8 (127B)
420/70R28 L 133D

480/70R28 TL 140D

480/70R28 TL 145D  (148A8)
420/70R30 L 134A8 (134B)
480/70R30 L 141D

520/70R30 TL  145A8 (145B)
480/70R34 TL  143A8 (143B)
480/70R34 TL  155A8 (155B)
520/70R34 TL  148A8 (148B)
480/70R38 TL  145A8 (145B)
520/70R38 L 150D

580/70R38 TL 155D

580/70R42 L 158D

620/70R42 L 166D

480/70R30 TL 147D  (144E) HS
520/70R30 L 151D  (148E) HS

Pneulrac®

Nova pneumatika PneuTrac® nabizi nejlepsi vlastnosti
zemédeélskych pneumatik Trelleborg ve své tfidé spole¢né
s novou boc¢nici. Inovativni konstrukce boc¢nice “Omega”
pomaha kostfe pneumatiky udrZet zatizeni a zaroven
poskytuje pruznost a mimoradné Sirokou stopu pfi velmi
nizkém tlaku, coZ vede k velmi nizkému zhutnéni pldy.

VF260/70R16TL 110A8 (110B) * [T
VF280/70R18TL 116A8 (116B)
VF280/70R20TL 118A8 (118B) | NOVINKA |
VF380/70R24TL 137A8 (137B) *  [L[aLLGL
VF420/70R287TL 145A8 (145B) | NOVINKA |
VF480/65R28TL 148A8 (148B)

* =y pfipravé



Pneumatiky pro traktory, kombajny a postrikovace

Rada radialnich a diagonalnich pneumatik

Pneumatika standardni fady s metrickym rozmérem urcena
pro bezdusovou montaz.

Kli¢ové vlastnosti:

* optimalni nosnost a trakce

* maximalni komfort na silnici

* minimalini zhutnéni pady, maximalni flotace

* vynikajici samocisténi

210/95R16 TL 106A8 (106B)

210/95R18 TL 108A8 (108B)

280/85R20 TL 112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20 TL 119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24 TL 112A  (109B)

280/85R24 TL 115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24 TL 122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24 TL 125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24 TL 131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24 TL 137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28 TL 118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28 TL 124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28 TL 127A8 (124B) (13.6R28) ®
380/85R28 TL 133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28 TL 139A8 (136B) (16.9R28) ®
420/85R30 TL 140A8 (137B) (16.9R30) ®
380/85R30 TL 135A8 (135B) (14.9R30)
420/90R30 TL 147A8 (147B)

460/85R30 TL 145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34 TL 137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34 TL 142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34 TL 142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34 TL 147A8 (147B)

460/85R34 TL 147A8 (144B)

320/85R38 TL 129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38 TL 133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38 TL 142A8 (142B)

380/85R38 TL 144A8 (144B) (14.9R38)
380/95R38 TL 147A8 (147B) *
400/75R38 TL 138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38 TL 144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38 TL 149A8 (146B) *
460/85R38 TL 149A8 (146B) (18.4R38) ®
480/80R38 TL 149A8 (149B) *
520/85R38 TL 155A8 (152B) (20.8R38) ®
520/85R38 TL 155A8 (152B) (20.8R38) *
480/80R42 TL 151A8 (151B) (18.4R42) ®
520/85R42 TL 157A8 (157B) (20.8R42) ®
480/80R46 TL 158A8 (158B)

520/85R46 TL 158A8 (158B)

480/80R50 TL 159D

480/80R50 TLRice 159A8 (159B) *
480/95R50 TL 164A8 (164B) *

* = dezén ProgressiveTraction®
® = k dispozici také ve verzi Heavy Duty (pro silné zatiZzeni)

TM150
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Model TM150 je odpovédi spolecnosti Trelleborg na novou
generaci hnojici techniky a samojizdnych postfikovact
s vysokym vykonem. V souladu s technologii VF dokaze
nova pneumatika prenaset vysoké zatizeni a zaroven
zajistuje nizké zhutnéni pudy, ¢imz minimalizuje vyjeté
koleje a zvySuje vynosy plodin.

VF380/90R46 TL 173D 173D

VF380/105R46 TL 178D 178D
VF380/105R50 TL 179D 179D

TM100

Uzka pneumatika specialné navrzena pro pouZiti u fadkovych

plodin.

230/95R32 TL 128A8 (128B)
270/95R32 TL 136A8 (136B)
230/95R36 TL 130A8 (130B)
270/95R38 TL 140A8 (140B)
210/95R44 TL 120A8 (120B)
230/95R44 TL 134A8 (134B)
270/95R44 TL 142A8 (142B)
300/95R46 TL 148A8 (148B)
230/95R48 TL 136A8 (136B)
270/95R48 TL 144A8 (144B)
380/90R50 TL 151A8 (151B)
300/95R52 TL 151A8 (151B)
380/90R54 TL 152A8 (152B)

TM190

Vhodna pro mnoho riiznych operaci a typu pady.

Klicové vlastnosti:

* nejlepsi vykon pfi dlouhodobém pouzivani na poli i na silnici

 snizena vySka zubl nabizi velmi dobry vykon na travnatych
plochach

« vysoka odolnost proti narazim

9.5R24 107A8
12.4R36 124A8 (121B)

Marshland

Specialni fada pro poufZiti v podmaceném a bazinatém
terénu. Extrémné vysoké zabérové zuby spolu se zesilenou
kostrou pneumatiky zajistuji vysokou trakci a flotaci.

380/85R38 TL
420/85R38 TL
460/85R38 TL

139A8 (139B)
144A8 (144B)
149A8 (149B)

TM3000 je feSenim spolecnosti Trelleborg pro nejnovéjsi
a budouci generace sklizecich stroju a kombajnu. Model
TM3000 je vhodnou volbou pro zvySeni produktivity sklizné,
protoZe je v souladu s pristupy udrzitelného a presného
zemédélstvi.

VF620/70R26 TL  CFO 173A8
650/75R32 L 172A8
IF800/65R32 TL CFO 178A8
IF800/70R32 TL CFO 182A8
VF 1050/50R32 TL 198D

IF800/70R38 TL CFO 187A8

TM2000

spolecnosti Trelleborg v oboru zemédélskych pneumatik.

620/75R26 TL 166A8 (23.1R26)
650/75R32 TL 172A8 (24.5R32)
710/75R32 TL 177A8
800/65R32 TL 178A8 (30.5LR32)
900/60R32 TL 181A8

TM90

Pneumatika Trelleborg TM9O0 nabizi kompletni fadu rozméru
pro traktory s vykonem do 160 koni. Novy dezén R-1 je navrZzen
jako bezdusSova pneumatika a Ize jej pouZit v riznych
aplikacich v terénu i na silnici.

8.3-24 TI/TL 8PR  105A8
9.5-24 TI/TL 8PR  112A8
11.2-24 TI/TL 6PR  110A8
12.4-24 TI/TL 8PR  121A8
12.4-24 TL 12 PR 124A8 (128A6)
13.6-24 TI/TL 8PR  123A8
14.9-24 TI/TL 8PR  128A8
16.9-24 T * 8PR  133A8
16.9-24 TL 12PR  136A8 (140A6)
14.9-26 TL 8PR  129A8
13.6-28 TI/TL 8PR  125A8
13.6-28 TL 12PR  130A8 (134A6)
14.9-28 TI/TL 8PR  130A8
14.9-28 TL 12PR 134A8 (138A6)
16.9-28 TL 8PR  135A8
14.9-30 TL 8PR  131A8
16.9-30 TI/TL 8PR  137A8
18.4-30 TI/TL 8PR  139A8
18.4-30 TL 12 PR 145A8 (149A6)
16.9-34 TI/TL 8PR  139A8
18.4-34 TI/TL 8PR  142A8
18.4-34 TL 12PR 146A8 (151A6)
12.4-36 TI/TL 8PR  127A8
12.4-36 TL 12PR  131A8 (135A6)
15.5-38 TI/TL 8PR  129A8
16.9-38 TI/TL 8PR  141A8
18.4-38 T 8PR  143A8
18.4-38 TL 12PR  149A8 (153A6)
20.8-38 TL 12PR 152A8 (156A6)

* = in preparation

T414

Twin Tractor. Rada pneumatik idealni pro traktory a sklizeci
mlaticky. Klicové vlastnosti:
 zvySeni vykonu traktoru a tahact
* maximalni trakce
« vynikajici samocisténi
400/55-17.5 TL 125A8 (122B)
600/55-26.5 TL 148A8 (145B)
600/55-30.5 TL 150A8 (147B)
600/60-30.5 TL 153A8 (150B)
800/55-30.5 TL 172A8 (168B)
710/65-38 L 162A8 (158B)
850/50-38 TL 163A8 (160B)
850/60-38 L 175A8 (172B)
850/55-42 L 161A8 (157B)



Zemedelske implementy
Diagonalni rada
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Klicové vlastnosti:

« velka kontaktni plocha pro minimalni zhutnéni pidy
* nizky tlak na podlozi

* nizky valivy odpor na mékkém podkladu

« dobréa bocni stabilita

280/60-15.5 L 115A8 T421 500/60-22.5 LN 155A8 T421 710/45-26.5 LN 169A8 T404
280/60-15.5 L 125A8 T421 560/60-22.5 LN 167A8 T404 710/45-26.5 LN 169A8 T423 MK2
280/60-15.5 128A8 T478 600/50-22.5 LN 156A8 T404 800/40-26.5 L 172A8 T404
400/45-15.5 L 116A8 T423 600/50-22.5 L 156A8 T423 650/65-30.5 L 173A8 T404
400/60-15.5 L 145A8 T404 600/50-22.5 L 165A8 T404 710/50-30.5 L 175A8 T404
400/60-15.5 L 148A8 T404 710/40-22.5 L 158A8 T404 710/50-30.5 L 175A8 T423
400/60-15.5 L 145A8 T478 400/60-26.5 147A8 T404 750/60-30.5 L 178A8 T404
420/55-17 L 133A8 T421 600/55-26.5 L 166A8 T404 800/45-30.5 s 178A8 T404
420/55-17 L 145A8 T421 600/55-26.5 L 166A8 T421 800/45-30.5 s 178A8 T423
400/55-17.5 131A8 T404 600/55-26.5 L 173A8 T421 850/50-30.5 LN 179A8 T404

400/55-22.5 L 147A8 T404
500/45-22.5 L 146A8 T404
560/45-22.5 L 154A8 T404
500/60-22.5 L 155A8 T404

T421 T428

m E
i J)
Twin Garden Tractor. Pneumatika s nizkym

tlakem na podloZi specialné navrzena na travu

a jiné choulostivé povrchy.

Kli€ové vlastnosti:

« maximalni flexibilita na tvrdém i mékkém
podlozi

« vysoka ochrana pldy a minimalni
zhutnéni; nevytvafi stopy

1423 T440

o ; o - _— 400/55-17.5 TL 108A8 T404
Twin Ampt. Zemédélské vicelcelové pneumatiky s nizkym tlakem na podloZi pro pole a silnice.

Hlavni oblasti pouZiti: 400/55-22.5 TL 11148 1404
* pouZiti pfi rychlostech az do 70 km/h a v narocnych aplikacich 600/60-30.5 TL 142A8 T404
* pro stroje ¢asto pouzivané na pozemnich komunikacich

620/50B22.5 TL 160D T423

650/45B22.5 TL 160D T440

710/40B22.5 TL 161D T423

620/55B26.5 TL 166D T421

650/55B30.5 TL 168D T428

750/50B30.5 TL 173D T428

850/45B30.5 TL 176D T423

Pneumatika Twin Radial

Radialni rada

Twin Radial

i

Radialni implement, ideéIni pro v&echny pracovni podminky. 500/60R22.5 TL 155D 710/50R26.5 TL 170D
Ifl?z\i)ékyliztmn?ossti:a rovnomérné opotfebeni 560/60r22.5 T 1610 SoU/goRa05 1L prb
. vinikgjl’ci samodisténi ’ 580/65R22.5 TL 159D 750/60R30.5 TL 181D
« snizena spotieba paliva 600/50R22.5 TL 159D 850/50R30.5 TL 182D
« vynikajici péce o podlozi 600/55R26.5 TL 165D

680/55R26.5 TL 171D



Pneumatiky Implement Standard a High Speed
Diagonalni rada

AW309 RTHS 3
Flotation }

BezduSové pneumatiky s indexem nosnosti/rychlosti, 10.0/80-12 TL 8PR  AW305 210/95-16 TL 120A8 AF302

doporucené pro privésy. 10.0/80-12 L 10PR AW305 260/70-16 TL  134A8 AW305
Klicové vlastnosti:

At . 200/95-12 L 101A8 AF302 340/55-16 L 140A8 AW305
e o o1 po sinic 260/90-13 T 1218 AF302 340/55-16  TL  140A8 AW309
« Siroka Skala rozmar 260/70-15.3 i 126A8 AW305 360/65-16 L 148A8 AW305
260/70-15.3 i 131A8 AW305 360/70-16 L 137A8 AW305
RT HS: vysokorychlostni pneumatika pro univerzalni pouZziti, 300/80-15.3 TL 123A8 T452 380/55-17 TL 138A8 AW305
pro implementy i pfivésy. 300/80-15.3 i 141A8 T452 420/55-17 TL 143A8 T452
300/80-15.3 L 132A8 AW305 480/45-17 L 146A8 AW305
300/80-15.3 L 141A8 AW305 500/50-17 L 149A8 AW309
320/80-15.3 L 145A8 AW305 520/50-17 L 159A8 T306
180/90-16 L 100A8 AF302
190/90-16 L 108A8 AF302
200/90-16 L 111A8 AF302

Pneumatiky pro lesnictvi

Diagonalni rada

1404 T428 1418

Skidder

Tato pneumatika je specialné navrzena pro priblizovani
kmenuU s maximalni odolnosti proti protrzeni. Zajistuje

provoznich podminkéach. Ocelové narazniky chrani kostru
pneumatiky pred pafezy, balvany a kameny.

23.1-26 L 16 PR
28L-26 L 20 PR
28L-26 L 26 PR
24.5-32 L 16 PR
30.5L-32 L 20 PR
30.5L-32 L 26 PR
30.5L-32 L 32PR
DH35.5-32 TL 24 PR
DH35.5L-32 TL 30PR

T414

T421 T480

Twin Forestry. Pokrocila technologie pneumatik vylepSuje vykonnost lesnické fady.
Klicové vlastnosti:

* vynikajici stabilita a komfort
* spolehlivost T410

* nejlepsi mozZna tazna sila a dostupnost

500/45-22.5 120A8  T404 FS 710/45-26.5  LS2 168A8  T480 SB
500/60-22.5 14478  T421 SB 710/45-26.5  LS2 173A8  T480 SB
600/60-30.5TL 153A8  T414 FS 750/55-26.5  LS2 182A8  T440 SB
600/50-22.5 LS2 149A8  T480 SB 750/55-26.5 LS2 182A8  T480 SB Agro Forest. Urcené pro smiseny lesnicky a zemédélsky
650/45-22.5 LS2 150A8  T440 SB 800/40-26.5 TL LS2 170A8  T440 SB %?c\g:/fe Vlastnosti:
710/40-22.5  LS2 161A8  T480 SB 800/40-26.5 TL LS2 170A8  T480 SB " \ysokd trakce
710/40-24.5  1S2 163A8  T440 SB 780/50-28.5  LS2 182A8  T480 SB « dobra nosnost
710/40-24.5 LS2 163A8 T480 SB 750/45-30.5 LS2 173A8 T428 SB « vynikajici odolnost pfi zemédélskych operacich
600/55-26.5  LS2 165A8  T440 SB 600/65-34 TL LS2 163A8  T440 SB
600/55-26.5  LS2 165A8  T480 SB 710/55-34 TL LS2 167A8  T440 SB 320/85-24 127A8 (1248)
710/45-26.5  LS2 168A8  T440 SB 380/85-24 137A8 (134B)
380/85-24 T  143A8 (140B)
380/85-28 139A8 (136B)
420/85-28 144A8 (141B)
460/85-30 150A8 (147B)
420/85-34 147A8 (144B)
420/85-34 TL  153A8 (150B)
460/85-34 152A8 (149B)
420/85-38 149A8 (146B)
460/85-38 154A8 (151B)

520/85-38 160A8 (157B)



Pneumatiky Agro Industrial

Rada radialnich a diagonalnich pneumatik

TH400

i
Radialni fada urcena pro teleskopické manipulatory, rypadla
a kompaktni nakladace.

Pneumatika TH400 predstavuje idealni feSeni pro
zemédélské i primyslové aplikace.

Klicové vlastnosti:

« velka stabilita

* vynikajici bezpecnost

* maximalni odolnost proti namahani a roztrzeni

* Spickova trakce

* vynikajici samogcisténi
11LR16 TL IND
340/80R18 TL IND
400/70R18 TL IND
400/70R20 TL IND
400/70R24 TL IND
440/80R24 TL IND
460/70R24 TL IND
500/70R24 TL IND
480/80R26 TL IND
440/80R28 TL IND

130A8

143A8 (143B) (12.5-18)
147A8(147B) (15.5/70-18)
149A8 (149B) (16.0/70-20)
152A8 (152B) (16.0/70-24)
161A8(161B) (16.9-24)
159A8 (159B) (17.5L-24)
164A8 (164B) (19.5L-24)
160A8 (160B) (18.4-26)
156A8 (156B) (16.9-28)

Pneumatika Trelleborg TH500 dokonale vyhovuje
poZadavkim teleskopickych nakladacu a traktorbagrl
pracujicich prevazné na tvrdém povrchu. Na silnici i na dvore
poskytuje pneumatika TH500 presné takovy vykon

a spolehlivost, jaké od pneumatiky pozadujete.

Stfedova ¢ast dezénu pneumatiky TH500 je tvofena
kompaktni ¢asti, coz zajidtuje dlouhou Zivotnost a vykon

na silnici, zatimco vnéjsi ¢ast s vyraznymi prostory v oblasti
ramen propujcuji vynikajici samodistici schopnosti.

460/70R24 TL IND  159A8(159B) (17.5L-24)
500/70R24 TL IND  164A8(164B) (19.5L-24)

Zadni traktorové priimyslové pneumatiky

Diagonalni rada

TB40

Rada Trelleborg pro traktorbagry, uréena pro pousiti
ve stavebnictvi a v primyslovych aplikacich.

Klicové vlastnosti:

« vynikajici odolnost proti opotfebeni

« odolny dezén béhounu

* robustni bo¢nice

« skvéla stabilita na tvrdych a tuhych pudach

320/80-18 T IND 139A8 R-4  (12.5-18)
340/80-18 TL IND 143A8 R-4
440/80-28 TL IND 156A8 R-4  (16.9-28)

T480 EXC

- 88

Doporucéené pro rypadla, nakladace a stroje urcené pro méstské a primyslové aplikace. 600/50-22.5
Klicové vlastnosti: 650/45-22.5 TL

* dobry zabér
o xoe . 710/40-225 1L
« schi t brzd tvrd h
schopnost brzdéni na tvrdém povrchu 620/60B34 TL

600/65-34 T

173A8 T480 EXC
175A8 T440 EXC
176A8 T480 EXC
175A8 T459
175A8 T440LD SB

Pneum
vzematlkglstw

Y provoz
pmyslu a zahradnictvi

Diagonalni rada

Siroka nabidka pneumatik od 4” do 15" vyvinutych pro pouZiti v zemédélstvi, primyslu a na zelenych plochéach.

K dispozici také jako kompletni systémy kol.

DRIVER

GARDENER

T415

\

ﬂﬂ ﬂ@ﬂl\

T559 Turf Grip  T560 ICE

HIGH GRIP




Rafky a kom n| systemykol pro pneumatiky pro
lesni edelstvi, prumysliu a zemnic praC|

Zemédélské
Spolecnost Trelleborg Wheel Systems vyrabi vysoce kvalitni rafky

pro lesnictvi, zemédélstvi, primysl a zemni prace o priiméru
od 3 do 54 palcd.

Pneumatika DUQ500
namontovana na kole traktoru

DUO500 je nabidka spole¢nosti Trelleborg uréené pro dvojmontaz
traktorovych pneumatik.

¢ Snadna Udrzba a servis

¢ Snadna montaz a demontaz

¢ Pripevnény rafek a buben pro snadnou manipulaci

e Natér v plvodni barvé traktoru

THK

Trelleborg High Knurling - THK zvlada vysoké namahani a extrémni
toGivy moment, cozZ traktordm umozniuje pracovat s maximalni
efektivitou a produktivitou.

Spolecné s pneumatikami Trelleborg Extra Large predstavuje

THK systém, ktery spliiuje vSechny poZadavky.

Vroubkovani bylo oproti standardni verzi zvétSeno o 50 %.
To v kombinaci se specialni ¢ernou barvou maximalizuje treci
vlastnosti rafku po montazi pneumatiky.

VytiSténo na

recklovaném
papiru
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Technické zmény, tiskové chyby a chyby v textu nebo ilustracich vyhrazeny.



