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NÍZKÁ
INTENZITA



 pro aplikace s malou intenzitouSkvělá volba
Nová pneumatika Trelleborg XP700 byla navržena, aby splňovala požadavky aplikací manipulace s materiálem 
s nízkou intenzitou provozu.
Poskytuje odpovídající nosnost a dobré řídící vlastnosti, je velmi spolehlivá a zároveň udržuje náklady pod kontrolou.

NÍZKÁ
INTENZITA

MAX.
NOSNOST

NOSNOST PROVOZNÍ 
DOBA

PRŮMĚRNÁ 
RYCHLOST

DÉLKA 
PŘEJEZDU ZATÁČENÍ

Jedinečný profil bočnice  
pro minimalizaci vibrací

1

Hluboký vzorek  
pro lepší trakci

2

Ochrana ráfku minimalizuje 
poškození kol 

3

1

2

3



Rozměr 
pneumatiky

Alternativní 
rozměr Ráfek Dezén LOC + STD

Rozměry pneumatiky
(mm)

Nosnost (kg)

 Statické  
zatížení

Čelní vysokozdvižný vozík  
s rychlostí do 25 km/h

Vnější průměr Šířka pneumatiky Nosné kolo Řídící kolo

15x4½-8 125/75-8 3.00D-8 Traction 374 109 1.210 1.040 800

5.00-8 3.00D-8 Traction 451 115 1.650 1.415 1.090

16x6-8 150/75-8 4.33R-8 Traction 409 143 1.740 1.495 1.150

18x7-8 180/70-8 4.33R-8 Traction 447 147 2.490 2.145 1.650

140/55-9 15x5.5-9 4.00E-09 Traction 373 130 1.360 1.170 900

6.00-9 4.00E-09 Traction 521 128 2.190 1.885 1.450

21x8-9 200/75-9 6.00E-09 Traction 514 180 3.200 2.755 2.120

6.50-10 5.00F-10 Traction 569 154 2.720 2.340 1.800

200/50-10 6.50F-10 Traction 451 187 2.870 2.470 1.900

23x9-10 225/75-10 6.50F-10 Traction 574 188 4.000 3.445 2.650

7.00-12 5.00S-12 Traction 648 163 3.380 2.920 2.240

23x10-12 250/60-12 8.00G-12 Traction 576 231 4.380 3.770 2.900

27x10-12 250/75-12 8.00G-12 Traction 670 227 4.530 3.900 3.000

7.00-15 29x8-15 5.5-15 Traction 717 177 4.115 3.545 2.725

8.25-15 6.5-15 Traction 806 194 5.510 4.750 3.650

28x9-15
225/75-15 
(8.15-15)

7.0-15 Traction 683 203 4.530 3.900 3.000

250-15 250/70-15 7.0-15 Traction 710 206 5.510 4.745 3.650

250-15 250/70-15 7.5-15 Traction 710 235 5.510 4.745 3.650

300-15 315/70-15 8.0-15 Traction 808 244 6.795 5.850 4.500

355/65-15
32x12½-15 
(350-15)

9.75-15 Traction 813 269 9.060 7.800 6.000

XP700

Vytištěno  
na recyklovaném 

papíru



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika

Telefon: +420 739 208 189
www.trelleborg-tires.com/cs-cz

Sledujte nás
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