
Bescherming van de bestuurder, bescherming van 
machines en goederen. Trelleborg’s EMR 1025 is een 
vierseizoenenband die een extra bijdrage levert op 
comfort en veiligheid op ijs en sneeuw. 

De EMR 1025 biedt het comfort en de robuustheid van 
de EMR-serie en levert het hele jaar door topprestaties 
als een vierseizoenenband. Het omwisselen van 
banden elk seizoen is daardoor niet meer nodig.

Belangrijkste voordelen

• Uitstekende bescherming tegen beschadiging  
en duurzaamheid

• Perfecte controle en grip op ijs en sneeuw
• Maximale productiviteit voor alle seizoenen
• Robuust karkas voor eventuele herprofilering*

PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

EMR 1025

WIELLADER UITSTEKEND 
RIJCOMFORT

VIERSEIZOENEN VOLLEDIG STALEN  
RADIAAL  

CONSTRUCTIE

VEEL GRIP 
OP SNEEUW

Toepassingen Band eigenschappen

Radiaalbanden voorGrondverzetmachines

GRADER

* Karkas moet worden gecontroleerd door een erkend bandenvernieuwing 
bedrijf voordat de band opnieuw mag worden geherprofileerd.



EMR 1025
PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

Bandenmaat Profiel Type TRA
Velgmaat 

(toegestaan)
Profieldiepte  

(mm)
LI/SS

Draagvermogen (kg)
bij 10 km/h

Bandenspanning 
(bar)

17.5 R 25 L2
14.00/1.5-25 

(14.00/1.5x25 DC, 
14.00/1.3x25 DC)

28
* 

176 A2
7,100 4.50

20.5 R 25 L2
17.00/2.0-25 

(17.00/1.7-25)
31

* 
186 A2

9,500 4.50

23.5 R 25 L2 19.50/2.5-25 34
* 

195 A2
12,150 4.50

*/** - Index van bandsterkte

Bandenmaat Profiel Type TRA
Velgmaat 

(toegestaan)
Profieldiepte  

(mm)
LI/SS

Draagvermogen (kg) 
bij 40 km/h

Bandenspanning 
(bar)

14.00 R 24 G2
8.00TG-24 (SDC) 

10.00VA-24 (SDC)
24

* 
153 A8

3,650 3.75

17.5 R 25 G2
14.00/1.5-25 

(14.00/1.5x25 DC, 
14.00/1.3x25 DC)

28
* 

153 A8
3,650 3.00

20.5 R 25 G2
17.00/2.0-25 

(17.00/1.7-25)
31

* 
161 A8

4,625 3.00

23.5 R 25 G2 19.50/2.5-25 34
* 

170 A8
6,000 3.00

*/** - Index van bandsterkte

TECHNISCHE GEGEVENS – WIELLADERS

TECHNISCHE GEGEVENS – GRADER

Nieuwe zijwangbescherming

Superieure
bandentechnologie
voor het hele jaar 
door te gebruiken.

Vierseizoenen/winter 
profiel zonder rijrichting, 
voor uitstekende grip  
op ijs en sneeuw

Robuust stalen radiaal
karkas voor lager 
brandstofverbruik en 
bescherming tegen 
lekke banden. 

Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
Tel Nederland: +31 1 80 41 43 50 – Tel België: +32 9 257 22 60
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction
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Tire iBrochureDownload de App gratis


