
Toepassingen Band eigenschappen

KNIKDUMPER WIELLADER UITSTEKEND 
RIJCOMFORT

VOLLEDIG STALEN  
RADIAAL  

CONSTRUCTIE

VERSTERKT 
KARKAS

MULTI  
OPPERVLAK

* Karkas moet worden gecontroleerd door een erkend bandenvernieuwing 
bedrijf voordat de band opnieuw mag worden geherprofileerd.

De Trelleborg EMR serie is ontworpen om de producti
viteit in belangrijke constructietoepassingen te verbe
teren, door het leveren van zowel duurzaamheid als 
verbeterde bescherming tegen beschadiging. Het pro
fielontwerp voor meerdere oppervlakken biedt controle 
en perfecte grip wanneer dat het meest nodig is, of het 
nu op zand, rotsen, grind of aarde is.

Het sterke radiaal lichaam en de geavanceerde rubber
samenstelling zorgen voor een lange levensduur, terwijl 
de belasting gelijkmatig wordt verdeeld voor een com
fortabele rit met een laag brandstofverbruik.

Ontworpen voor knikdumpers, wielladers en grader 
toepassingen, is de EMR 1030 serie ideaal voor elk 
soort transport en laadwerkzaamheden en uiterst veel
zijdig in industrieën zoals infrastructuur, constructie, 
open groeves en steengroeven.

Belangrijkste voordelen

• Superieure tractie
• Lange levensduur van de band door diep profiel
• Uitstekend rijcomfort
• Rubberen zijwandbescherming
• Robuust karkas voor eventuele herprofilering*

EMR 1042

PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

Radiaalbanden voorGrondverzetmachines
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EMR 1042
PREMIUM RADIAAL LUCHTBAND

Bandenmaat Profiel Type TRA
Velgmaat 

(toegestaan)
Profieldiepte 

(mm)
LI/SS

Draagvermogen 
(kg) bij  

10 km/h

Banden
spanning  

(bar)

Draagvermogen 
(kg) bij  

50 km/h

Banden
spanning  

(bar)

23.5 R 25 L4/E4 19.50/2.5-25 51
** 

185 B/201 A2
14,500 5.75 9,250 4.50

26.5 R 25 L4/E4 22.00/3.0-25 54
** 

193 B/209 A2
18,500 5.75 11,500 4.50

29.5 R 25 E4/L4 25.00/3.5-25 58
** 

200 B/216 A2
22,400 5.75 14,000 4.50

*/** - Index van bandsterkte

TECHNISCHE GEGEVENS – WIELLADERS / KNIKDUMPERS
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Staalgordel voor verhoogde 
karkasweerstand

Zijwangbescherming

Versterkte hiel zorgt voor 
minder stilstandtijd

Nieuwe zijwandbescherming

Superieure  
bandentechnologie 

voor zware  
toepassingen.

Tire iBrochureDownload de App gratis


