
De Trelleborg MPX TB reeks is ontworpen voor 
verreikers- en compacte laders voor toepassingen in 
de meest veeleisende omgevingen, en biedt verbeterde 
tractie, betere weerstand tegen slijtage en een grotere 
stabiliteit op alle grondoppervlakken.

De MPX TB is nu verkrijgbaar met een verhoogd 
draagvermogen voor zware toepassingen en is 
ook ECE 106 goedgekeurd om aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften te voldoen.

Belangrijkste voordelen

• Verhoogde belastingsindex voor zware toepassingen
• Verbeterde tractie doormiddel van de nieuwe 

nokkenvorm
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MPX TBMultifunctioneleDiagonaalband

Toepassingen

VERREIKER COMPACTE WIELLADER

Band eigenschappen
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TRACTIE

UITSTEKENDE  
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* in voorbereiding

Bandenmaat
Profiel 
Type

Velg 
(toegestaan)

OD
 (mm)

SW
(mm)

LSD
 (mm)

RC
 (mm)

LI/SS
Draagvermogen band (kg) bij snelheid (km/h) Banden-

spanning 
(bar)Statisch 10 10 Cyc. 20 30 40 50

400/70-20 IND 
(VERVANGT 405/70-20  

& 16/70-20) 

MPX TB
TL

13 x 20
(13 x 20SDC)

1081 408 493 3294 155A8/B

6065 3295 3955 2875 2740 2635 2635 3,20

6510 3535 4245 3085 2940 2830 2830 3,50

7310 3975 4770 3465 3305 3180 3180 4,00

8115 4410 5290 3845 3665 3525 3525 4,50

8915 4845 5815 4225 4030 3875 3875 5,00

400/70-24 IND
(VERVANGT 405/70-24 

& 16/70-24)

MPX TB
TL

13 x 24
(13 x 24SDC)

1174 410 537 3551 158A8/B

6645 3615 4335 3150 3005 2890 2890 3,20

7135 3880 4655 3385 3225 3105 3105 3,50

8015 4360 5230 3800 3625 3485 3485 4,00

8895 4835 5800 4220 4020 3870 3870 4,50

9775 5315 6375 4635 4420 4250 4250 5,00

400/80-24 IND
(15.5/80-24)

MPX TB
TL

DW13 X 24
(DW14L X 24)
(DW13L X 24)

1253 410 572 3825 162A8

7430 4040 4845 3520 3360 3230 2940 3,20

7975 4335 5200 3780 3605 3470 3155 3,50

8960 4870 5845 4250 4050 3895 3545 4,00

9940 5405 6485 4715 4495 4325 3935 4,50

10925 5940 7125 5180 4940 4750 4325 5,00

460/70-24 IND
(17.5L-24)

MPX TB
TL

DW15L X 24
(DW14L X 24)
(DW16L X 24)

1257 455 564 3813 159A8

6540 3555 4265 3100 2960 2845 2585 2,40

7450 4050 4860 3530 3365 3240 2945 2,80

8355 4540 5450 3960 3775 3630 3305 3,20

8960 4870 5845 4245 4050 3895 3540 3,50

10065 5470 6565 4770 4550 4375 3980 4,00

500/70-24 IND*
(19.5L-24)

MPX TB
TL

DW16L X 24
(DW15L X 24)
(W15L X 24)
(W16L X 24)

n.a. n.a. n.a. n.a. 164A8

7475 4065 4875 3545 3380 3250 2960 2,40

8510 4625 5550 4035 3850 3700 3365 2,80

9545 5190 6225 4525 4315 4150 3775 3,20

10235 5565 6675 4850 4630 4450 4050 3,50

11500 6250 7500 5450 5200 5000 4550 4,00
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Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com
Tel Nederland: +31 1 80 41 43 50 – Tel België: +32 9 257 22 60

www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction
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