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TM800. De radiaalband voor landbouwvoertuigen die alle grondsoorten de baas kan.
Dankzij zijn buitengewone prestaties op het veld en op de weg is de TM800 uitstekend geschikt voor 
krachtige tractoren. Een uitstekende trekkracht, een superieur draagvermogen bij hoge snelheden, 
een geringere bodemverdichting, een comfortabel rijgedrag en een uitstekende levensduur in alle 
bedrijfsomstandigheden: dit alles verhoogt de productiviteit van uw landbouwactiviteiten.

Dankzij het grote contactoppervlak met de 
bodem gaan de banden minder slippen en 
stijgt de trekkracht. Met andere woorden: u 
bespaart zowel op energie als op tijd. Bovendien 
garandeert het grotere oppervlak ook minder 
bodemverdichting, waardoor uw productiviteit en 
oogstopbrengst toenemen.
De voetprint van de TM800 band is groter zowel 
bij 1,6 bar als bij 0,6 bar, ten opzichte van de 
banden van premium concurrenten.

Kostenbesparendop het veld

Voetprint bij 0,6 bar

TM800
3.853 cm2

Premium-merk concurrent
3.649 cm2

+5,6%

Voetprint bij 1,6 bar

TM800
2.501 cm2

Premium-merk concurrent
2.290 cm2

+9,2%

Testomstandigheden

Referentiemaat: 650/65R38

Draagvermogen: 3.000 kg

TM800.Kwaliteit op heteerste zicht.



ZELFREINIGEND
Aantal bandomwentelingen om loopvlak vrij te maken
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Het speciaal ontwerp van het loopvlak, 
dat kenmerkend is voor het volledige 
TM-assortiment van Trelleborg, bezorgt 
de TM800 uitstekende zelfreinigende 
eigenschappen, ongeacht de bandenspanning. 
De banden uit dit assortiment zijn hierdoor na 

slechts één omwenteling al gereinigd. 
Het zelfreinigend vermogen is een meerwaarde 
die niet alleen een hogere trekkracht oplevert, 
maar ook de veiligheid op de weg en de 
naleving van de verkeersregels waarborgt.

Uit ploegtesten blijkt dat de banden van 
Trelleborg, in identieke omstandigheden en bij 
gebruik van dezelfde maten, een hectare sneller 
bewerken dan banden van de belangrijkste 
concurrenten.

Een hogere landbouwproductiviteit resulteert 
in uitstekende besparingen op diverse 
vlakken zoals werktijd, brandstofverbruik en 
tractorefficiëntie.
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ZELFREINIGEND
Af te leggen aantal meters om loopvlak volledig te vullen met grond
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Uitstekendezelfreiniging Verhoogde productiviteit,grote besparingen

PLOEGEN
Ploegtijd (min/ha)

TM800 garandeert perfecte
zelfreiniging in 1 omwenteling

PLOEGTIJD 300 ha
(vs. marktgemiddelde)

De economische voordelen die voortvloeien uit de hogere efficiëntie zorgen voor een vermindering 
van de bedrijfstijd wat aanzienlijke besparingen oplevert.
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Een tijdsbesparing 

van maximaal
8 uur

Een kostenbesparing 
van 440 €
-  Gemiddelde bedrijfskosten per uur = 60 €

-  Inclusief kostenraming met betrekking tot  
 de bandenslijtage
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BEST
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Testomstandigheden en berekeningen
75% veld, 25% weg
Bodem: 40% zand, 35% leem, 25% klei
Vochtigheid: 22%
Constante trekkracht
Achteras: enkelvoudige montage (2 banden)



Op de weg bespaart u na 
een bedrijfstijd van 500 uur 
tot 380 € uit ten opzichte 
van het marktgemiddelde

Uw TM800 High Power
verbruikt 8% minder brandstof 
en gaat 300 uur langer mee 
dan de gemiddelde levensduur 
op de markt

De complete TM800-reeks behoort tot de 
“categorie D”; met andere woorden: hiermee 
kunnen snelheden tot 65 km/u* worden 
gehaald op de weg. Het geoptimaliseerde en 
verstevigde karkas en de hoge kwaliteit van de 
gebruikte materialen garanderen een uitstekend 
rijgedrag van het voertuig en goed presterende 

banden, ook bij hoge snelheden. De kwaliteit 
van het TM800-assortiment wordt bewezen door 
prestaties die het marktgemiddelde overschrijden. 
Verder genereert deze band ook een lager 
brandstofverbruik dan banden van andere 
topmerken.
(*) Waar toegelaten door de in het land geldende wetgeving.

Wanneer we de werktijd bekijken, genereert de 
TM800 een kostenbesparing ten opzichte van 
andere bandenproducenten. Nog een bewijs dat 
de TM800 een uitstekende kostenbesparing 
oplevert, ook bij extreme werkomstandigheden. 
Daarom zijn Trelleborg-banden een investering 
die op lange termijn rendeert.
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Een winstgevendeinvestering op lange termijn
Optimaalcomfort

De uitstekende stabiliteit die de TM800 biedt bij het 
rijden, zelfs in de zwaarste werkomstandigheden,
zorgt ervoor dat de tractor perfect bestuurbaar is,
terwijl de bestuurder steeds optimaal beschermd
blijft wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk.
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Haal het maximum uit uw TM800, en 
bereken zelf uw besparing.

Download de Trelleborg Load Calculator en 
de Tire Efficiency app via de App Store of 
Google Play.

Download gratis via:

www.trelleborg.com/wheels/agri/apps/nl

0

20

40

60

80

100 100% 98%
93%

75%

Le
ve

ns
du

ur
 (

In
de

x)
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OP DE WEG
Brandstofverbruik en levensduur

Testomstandigheden en berekeningen
50% weg, 50% veld
Tractor: 165 pk
Kostprijs brandstof = 0,65 €/liter
Gemiddelde snelheid: 40 km/u
Achteras: enkelvoudige montage (2 banden)
Referentiemaat: 650/65R38

bij veelvuldig weggebruik



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

Tel: +32 (0)9 257 22 60
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com

www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be
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TM800
AFMETING Profiel SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Velg Toegestane velg Type Binnenband

320/65R18 
109A8 (109B)

TM800 310 871 388 2585 425 W9 W10 - W10.5 - W11 TUBELESS

340/65R18 
113A8 (113B)

TM800 320 900 396 2695 425 W9 W10 - W10.5 - W11 TUBELESS

440/65R24 
128D

TM800 441 1182 537 3545 575 DW14L W13 - W14L - W15L(°)
DW13 - DW15L(°) TUBELESS 14.9-24

TR218
480/65R24 

133D
TM800 479 1234 563 3670 600 DW15L W14L - W15L - W16L(°) TUBELESS 16.9-24

TR218DW14L - DW15L - DW16L(°) 
540/65R24 

140D
TM800 530 1312 595 3940 625 DW16L

W16L - W15L(°)
TUBELESS 16.9-24

TR218W18L - DW15L(°)
540/65R24 *

146A8
TM800 535 1312 595 3940 625 DW16L W16L - W15L(°)

W18L - DW15L(°) TUBELESS 16.9-24
TR218

540/65R26 
141D

TM800 540 1365 615 4060 650 DW16L
W15L(°) - W16L - W18L 

TUBELESS 16.9-26
TR218DW18L - DW15L(°)

440/65R28 
131D

TM800 441 1283 583 3905 625 W14L W13L TUBELESS 16.9-28
TR218

480/65R28 
136D

TM800 479 1335 605 4025 650 DW15L
W14L - W15L - W16L(°) 

TUBELESS 16.9-28
TR218DW14L - DW16L(°)

540/65R28 
142D

TM800 530 1413 637 4240 675 DW16L
W15L(°) - W16L - W18L 

TUBELESS 16.9-28
TR218DW15L(°) - DW18L 

600/65R28 
147D

TM800 590 1491 660 4447 700 DW18L W18L - DW20B TUBELESS 16.9-28
TR218

540/65R30 
143D

TM800 530 1464 665 4400 700 DW16L W15L(°) - W16L - W18L
DW15L(°) - DW18L TUBELESS 18.4-30

TR218
540/65R34 

145D
TM800 530 1566 710 4710 750 DW16L W15L(°) - W16L - W18L TUBELESS 16.9-34

TR218DW15L(°) - DW18L
600/65R34 

151D
TM800 600 1644 740 4920 775 DW20B DW18L - W18L TUBELESS

540/65R38 
147D

TM800 530 1667 760 5010 800 DW16L W15L(°) - W16L - W18L TUBELESS 18.4-38
TR218DW15L(°) - DW18L

600/65R38 
153D

TM800 590 1745 785 5210 825 DW18L W18L - DW20B TUBELESS 20.8-38
TR218

650/65R38 
157D

TM800 645 1811 815 5395 875 DW20L W18L(°) - DW18L(°) TUBELESS 20.8-38
TR218

710/70R38 
166D

TM800 716 1959 884 5765 925 DW23B TUBELESS

710/70R38 
166D

TM800 Sugar Cane 716 1959 884 5765 925 DW23B TUBELESS

710/70R38 
175D

TM800 Forage 715 1960 884 5885 925 DW23B TUBELESS

600/65R42 
154D

TM800 590 1847 830 5580 875 DW18L W18L - DW20B TUBELESS 20.8-42
TR218

650/65R42 
158D

TM800 645 1913 860 5780 925 DW20B W18L(°) - DW18L(°) TUBELESS 20.8-42
TR218

650/65R42 
165D (168A8)

Design data
TM800 645 1927 5815 925 DW20B DW18L TUBELESS 20.8-42

TR218

AFMETING Profiel SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Velg Toegestane velg Type Binnenband

540/65R28
142D

TM800 
ProgressiveTraction® 525 1425 630 4240 675 DW16L W15L(°) - W16L - W18L TUBELESS 16.9-28

TR218DW15L(°) - DW18L
650/65R38

157D
TM800 

ProgressiveTraction® 650 1820 810 5395 875 DW20B W18L(°) - DW18L(°) TUBELESS 20.8-38
TR218

AFMETING Profiel SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Velg Toegestane velg Type Binnenband

540/65R28 
149D (146E)

TM800 HS 530 1413 637 4220 675 DW16L W15L(°) - W16L - W18L TUBELESS 16.9-28
TR218DW15L(°) - DW18L

600/65R28 
154D (151E)

TM800 HS 590 1491 660 4490 700 DW18L W18L - DW20B TUBELESS 16.9-28
TR218

540/65R30 
150D (147E)

TM800 HS 530 1464 665 4445 700 DW16L
W15L(°) - W16L - W18L

TUBELESS 18.4-30
TR218DW15L(°) - DW18L

540/65R34 
152D (149E)

TM800 HS 530 1566 710 4710 750 DW16L W15L(°) - W16L - W18L
DW15L(°) - DW18L TUBELESS 16.9-34

TR218
600/65R34 
157D (154E)

TM800 HS 600 1660 745 4965 775 DW20B DW18L - W18L TUBELESS

540/65R38 
153D (150E)

TM800 HS 516 1709 760 5181 800 DW16L W15L(°) - W16L - W18L
DW15L(°) - DW18L TUBELESS 18.4-38

TR218
650/65R38 
163D (159E)

TM800 HS 645 1811 815 5450 875 DW20B W18L(°) - DW18L(°) TUBELESS 20.8-38
TR218

650/65R38 
166D (169A8)

Design data
TM800 HS 657 1818 823 5480 875 DW20B TUBELESS 20.8-38

TR218

710/70R38 
171D (168E)

TM800 HS 711 1973 884 5928 925 DW23B TUBELESS

(°) = Voor deze velden dient u contact op te nemen  
       met de Trelleborg-expert in uw regio
(*) = Voor oogsttoepassingen

TM800 HS

TM800 ProgressiveTraction®


