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El MPT100 es el nuevo neumático de Trelleborg con carcasa de acero diseñado para vehículos off-road polivalentes. 
Destaca por su gran resistencia al desgaste, su estabilidad y confort tanto por carretera como fuera de ella. En el 
campo, el diseño de su dibujo permite contar con una huella amplia y un elevado índice de tracción.

MPT100El neumático versátil de alto rendimiento
Los espacios entre tacos aseguran una 
excelente capacidad de autolimpieza.
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Ángulo del taco incrementado para minimizar las 
vibraciones y mejorar el rendimiento en carretera.
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Banda de rodadura de mayor anchura para 
aumentar la estabilidad y reducir el desgaste.
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La ancha base del taco aumenta el 
rendimiento en carretera y reduce el desgaste.

1

Una banda de rodadura más plana mejora 
la huella del neumático y la estabilidad.
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MPT100

Impreso en 
papel reciclado

Medida Dibujo
SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm

SRI Llanta Llantas permitidas Tipo

425/75R20 158G MPT100 435 1150 515 3460 13 11 - 11SDC - 13SDC Tubeless

405/70R20 136G MPT100 420 1065 485 3215 11 13 - 11SDC Tubeless

445/65R22.5 160G MPT100 460 1175 535 3560 14.00 Tubeless



Yokohama TWS Spain S.A.
C/Pau Claris, 163. 3º – 08037 Barcelona

Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80 – twse@yokohama-tws.com
www.trelleborg-tires.com/es

Puede seguirnos en:
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Tire iBrochure

Visite nuestra página web
trelleborg-tires.com/es


