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Trelleborg High Knurling - THK
El sistema Trelleborg High Knurling - THK soporta altas tensiones y pares de torsión extremos, 
permitiendo así que los tractores trabajen con la máxima eficiencia y productividad. Junto con los 
neumáticos Extra Large de Trelleborg, THK representa un sistema que cumple todos los requisitos.

El uso de tractores con motores de vanguardia que proporcionan una potente tracción, aumenta el esfuerzo 
de los neumáticos, las llantas y la interacción entre ellos. Las últimas pruebas realizadas demuestran que 
Trelleborg High Knurling - THK, responde a los requisitos más exigentes de nuestros clientes. 

La nueva tecnología ha proporcionado un diseño de moleteado avanzado en el que la altura del perfil ha sido 
prácticamente duplicada, proporcionando el máximo rendimiento a alta velocidad y par. Adicionalmente, al 
recubrir el asiento del talón de la llanta con pintura de fricción, se aumenta significativamente el agarre, de 
manera que se evita el deslizamiento del neumático a un par de torsión extremo.

El moleteado ha sido incrementado en un 50% en comparación con la versión estándar. 
Esto, combinado con la pintura de fricción especial, maximiza las características de fricción de la 
llanta al montar el neumático.

El Trelleborg High Knurling se encuentra disponible para todos los tamaños con moleteado avanzado, 
de 24’’ hasta 54’’.
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