
La gama Trelleborg MPX TB está diseñada para ser utilizada 
en telescópicas y cargadoras compactas en los entornos 
más exigentes, ya que ofrece una mejor tracción, una 
mejor resistencia al desgaste y una mayor estabilidad 
sobre cualquier terreno. El diseño exclusivo de los tacos 
proporciona una excelente autolimpieza y un agarre en 
superficies embarradas. 
 
Ahora disponible con una mayor capacidad de carga para 
aplicaciones severas, MPX TB cuenta con la ECE 106 para 
cumplir con las normas de seguridad europeas. 
 
Características principales 
 
• Incremento del índice de carga para aplicaciones de  
   trabajo severo  
• Mejor tracción gracias al nuevo diseño de los tacos

MPX TB

NEUMÁTICO PREMIUM PARA CONSTRUCCIÓN

Neumático  
Diagonal Multiuso

Aplicaciones

CARGADORAS 
TELESCÓPICAS

CARGADORAS  
COMPACTAS

Características del neumático

MAYOR 
ESTABILIDAD

FLANCO  
ROBUSTO

TRACCIÓN  
MEJORADA

EXCELENTE  
RESISTENCIA AL 

DESGASTE



* En preparación

Medida Modelo
Llanta 

(Permitida) 
OD

 (mm)
SW

(mm)
LSD

 (mm)
RC

 (mm)

Índice de 
carga/

Código de 
velocidad 

LI/SS

Capacidad de carga del neumático (Kg) a velocidad (Km/h) Presión 
de los 

neumáticos  
(bar)Estático 10 10 Cyc. 20 30 40 50

400/70-20 IND 
(REEMPLAZA 405/70-20  

& 16/70-20) 

MPX TB
TL

13 x 20
(13 x 20SDC)

1081 408 493 3294 155A8/B

6065 3295 3955 2875 2740 2635 2635 3,20

6510 3535 4245 3085 2940 2830 2830 3,50

7310 3975 4770 3465 3305 3180 3180 4,00

8115 4410 5290 3845 3665 3525 3525 4,50

8915 4845 5815 4225 4030 3875 3875 5,00

400/70-24 IND
(REEMPLAZA 405/70-24 

& 16/70-24)

MPX TB
TL

13 x 24
(13 x 24SDC)

1174 410 537 3551 158A8/B

6645 3615 4335 3150 3005 2890 2890 3,20

7135 3880 4655 3385 3225 3105 3105 3,50

8015 4360 5230 3800 3625 3485 3485 4,00

8895 4835 5800 4220 4020 3870 3870 4,50

9775 5315 6375 4635 4420 4250 4250 5,00

400/80-24 IND
(15.5/80-24)

MPX TB
TL

DW13 X 24
(DW14L X 24)
(DW13L X 24)

1253 410 572 3825 162A8

7430 4040 4845 3520 3360 3230 2940 3,20

7975 4335 5200 3780 3605 3470 3155 3,50

8960 4870 5845 4250 4050 3895 3545 4,00

9940 5405 6485 4715 4495 4325 3935 4,50

10925 5940 7125 5180 4940 4750 4325 5,00

460/70-24 IND
(17.5L-24)

MPX TB
TL

DW15L X 24
(DW14L X 24)
(DW16L X 24)

1257 455 564 3813 159A8

6540 3555 4265 3100 2960 2845 2585 2,40

7450 4050 4860 3530 3365 3240 2945 2,80

8355 4540 5450 3960 3775 3630 3305 3,20

8960 4870 5845 4245 4050 3895 3540 3,50

10065 5470 6565 4770 4550 4375 3980 4,00

500/70-24 IND*
(19.5L-24)

MPX TB
TL

DW16L X 24
(DW15L X 24)
(W15L X 24)
(W16L X 24)

n.a. n.a. n.a. n.a. 164A8

7475 4065 4875 3545 3380 3250 2960 2,40

8510 4625 5550 4035 3850 3700 3365 2,80

9545 5190 6225 4525 4315 4150 3775 3,20

10235 5565 6675 4850 4630 4450 4050 3,50

11500 6250 7500 5450 5200 5000 4550 4,00

MPX TB
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Trelleborg Wheel Systems España, S.A.  
C/Pau Clarís 163 3º - 08037 Barcelona  

C/ Caracas, 7 - Esquina Lima  
Pl. Camporrosso - Crta. Daganzo, Km. 4,6 - 28801 Alcalá de Henares  

Teléfono: 902 44 88 22; 932 08 14 80; 914 90 44 80  
www.trelleborg.com/es/wheels - twse@trelleborg.com

facebook.com/TrelleborgConstruction
youtube.com/TrelleborgConstruction
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