
Enrichissez vos cultures.
TM2000.



La toute dernière génération de pneus radiaux pour machines de récolte issue de la technologie
de pointe et de l’expérience de Trelleborg en matière de pneus agricoles. 

Capacité de charge élevée, garantie par 
une carcasse robuste et une grande largeur 
d’empreinte.

Une construction radiale solide pour un maximum 
de fiabilité quelles que soient les conditions 
de travail.

TM2000

Concurrent Premium

TM2000

+21%

DIMENSION Profil SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Jantes Jantes Tolérées Type Chambre

à air
620/75R26

166A8
(23.1R26)

TM2000 633 1590 716 4850 750 DW20B TUBELESS

650/75R32
172A8

(24.5R32)
TM2000 662 1817 805 5495 825 DW20B TUBELESS 24.5-32

710/75R32
177A8 TM2000 735 1850 830 5595 875 DW23B TUBELESS 30.5-32

800/65R32
178A8

(30.5LR32)
TM2000 800 1846 829 5595 875 DW27B DW25B - DH27 - DW28B TUBELESS 30.5-32

900/60R32
181A8 TM2000 890 1900 855 5765 925 DW30B DW27B - DW28B TUBELESS 30.5-32
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