
Informations techniques 

Le rééquipement de la machine peut nécessiter un changement de jantes. Attention de vérifier que la nouvelle dimension de pneus 
soit montée sur une jante tolérée

Equivalence des dimensions
ETRTO - SRI Série 

Série
/80-/85

Série Large
/70-/75

Série Extra Large
/60-/65-/85

Série Étroite 
/90-/95

TWIN TRACTOR
/45-/50 /55 /60-/55

360 6.50-16  260/70R16      
360 9.0/75-16  260/70R16      
390 7.50-16 250/80-16 280/70R16      
410 7.50-18 250/80-18 280/70R18      
425 7.50R20      400/55-17.5  
450 9.5R20 260/80R20 300/70R20      
475 11.2R20 280/85R20 320/70R20      
500 12.4R20 320/85R20 360/70R20     360/60-24
525 380/70R20      
525 11.2R24 280/85R24 320/70R24      
550 12.4R24 320/85R24 360/70R24 420/65R24  600/50-22.5  400/60-26.5
575 13.6R24 340/85R24 380/70R24 440/65R24     
600 14.9R24 380/85R24 420/70R24 480/65R24 230/95R32   500/60-26.5
625 16.9R24 420/85R24 480/70R24 540/65R24 270/95R32 710/45-26.5 600/55-26.5  
650 16.9R26  480/70R26 540/65R26     
750 620/75R26      
575 11.2R28 280/85R28 320/70R28      
600 12.4R28 320/85R28 360/70R28  230/95R32   500/60-26.5
625 13.6R28 340/85R28 380/70R28 440/65R28 270/95R32   600/55-26.5
650 14.9R28 380/85R28 420/70R28 480/65R28 230/95R36    
675 16.9R28 420/85R28 480/70R28 540/65R28   600/55-30.5  
675 14.9R30 380/85R30 420/70R30    600/55-30.5  
700 16.9R30 420/85R30 480/70R30 540/65R30 750/45-30.5  600/60-30.5

600/65R28  
725 18.4R30 460/85R30 520/70R30 210/95R44 750/50-30.5

600/70R28    
825 650/75R32      
875 710/75R32 800/65R32     
925 800/70R32 900/60R32
725 14.9R34 380/85R34       
750 16.9R34 420/85R34 480/70R34 540/65R34 230/95R44

600/70R30 710/60R30
775 18.4R34 460/85R34 520/70R34 600/65R34  800/50-34 800/55-30.5

650/60R34 710/55-34  
825 20.8-34   710/60R34     

650/65R34
725 13.6R36 340/85R36   210/95R44    
700 270/95R38
725 12.4R38 320/85R38       
750 13.6R38 340/85R38       

380/80R38
775 14.9R38 380/85R38 400/75R38  270/95R44    
800 16.9R38 420/85R38 480/70R38 540/65R38 230/95R48   600/60-38

600/70R34
825 18.4R38 460/85R38 520/70R38 600/65R38 270/95R48 650/60-38

710/60R34 300/95R46   
875 20.8R38 520/85R38 580/70R38 650/65R38 850/50-38 710/65-38

600/65R42 900/60-32
710/60R38

875 18.4R42 480/80R42  600/65R42     
925 20.8R42 520/85R42 580/70R42 650/65R42 850/55-42 750/65-38

620/70R42 850/60-38
650/75R38
710/70R38   

875  380/90R46    
975 20.8R46 520/85R46 710/70R42 900/60R38 380/90R50

480/80R50 800/70R38 650/85R38     
1025  710/75R42 900/60R42 380/90R54   
1125 750/75R46 900/65R46
925 300/95R52


