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applicazioni a bassa intensitàLa scelta perfetta per le
Il nuovo Trelleborg XP700 è stato progettato per rispondere perfettamente alle esigenze delle 
operazioni di movimentazione dei materiali a bassa intensità. Con un’adeguata capacità di carico e 
una buona risposta in sterzata, offre la giusta affidabilità, mantenendo il controllo dei costi.
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MEDIA

DURATA
DEL CICLO

MANOVRABILITÀ

Design laterale compatto a blocchi 
per ridurre le vibrazioni

1

Alette molto profonde per aumentare 
la trazione

2

Protezione del cerchio sporgente per 
ridurre al minimo i danni alle ruote

3

1

2

3



Misura
Misura 

equivalente
Misura
Cerchio

Profilo LOC + STD

Dimensioni del prodotto 
[mm]

Capacità di carico [kg]

 Statico

Carrelli elevatori controbilanciati fino a  
25 km/h 

Diametro complessivo Larghezza di sezione Ruote di carico Ruote sterzanti

15x4½-8 125/75-8 3.00D-8 Traction 374 109 1.210 1.040 800

5.00-8 3.00D-8 Traction 451 115 1.650 1.415 1.090

16x6-8 150/75-8 4.33R-8 Traction 409 143 1.740 1.495 1.150

18x7-8 180/70-8 4.33R-8 Traction 447 147 2.490 2.145 1.650

140/55-9 15x5.5-9 4.00E-09 Traction 373 130 1.360 1.170 900

6.00-9 4.00E-09 Traction 521 128 2.190 1.885 1.450

21x8-9 200/75-9 6.00E-09 Traction 514 180 3.200 2.755 2.120

6.50-10 5.00F-10 Traction 569 154 2.720 2.340 1.800

200/50-10 6.50F-10 Traction 451 187 2.870 2.470 1.900

23x9-10 225/75-10 6.50F-10 Traction 574 188 4.000 3.445 2.650

7.00-12 5.00S-12 Traction 648 163 3.380 2.920 2.240

23x10-12 250/60-12 8.00G-12 Traction 576 231 4.380 3.770 2.900

27x10-12 250/75-12 8.00G-12 Traction 670 227 4.530 3.900 3.000

7.00-15 29x8-15 5.5-15 Traction 717 177 4.115 3.545 2.725

8.25-15 6.5-15 Traction 806 194 5.510 4.750 3.650

28x9-15
225/75-15 
(8.15-15)

7.0-15 Traction 683 203 4.530 3.900 3.000

250-15 250/70-15 7.0-15 Traction 710 206 5.510 4.745 3.650

250-15 250/70-15 7.5-15 Traction 710 235 5.510 4.745 3.650

300-15 315/70-15 8.0-15 Traction 808 244 6.795 5.850 4.500

355/65-15
32x12½-15 
(350-15)

9.75-15 Traction 813 269 9.060 7.800 6.000

XP700

Stampato su
carta riciclata
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Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy

Direzione Commerciale: Via Menarini, 15 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 051/802723 - Fax 051/802664

www.trelleborg-tires.com/it-it

Scopri il nostro sito
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