
TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Sıvı transfer çözümleri
Kompozit hortum ve bağlantı elemanları, TRELLFLEX çözümleri
www.trelleborg.com/fluidhandling

Kompozithortum vebağlantı elemanları



TRELLEBORG GRUP
POLIMER ÇÖZÜMLERINDE LIDER

Trelleborg Fluid Handling Solutions, petrokimya endüstrisi için kompozit hortum ve hortum bağlantıları tasarımı ve üretiminde uzun 
yıllara dayanan bilgi ve deneyime sahiptir.
Petrol ürünleri, kimyevi maddeler ve diğer agresif akışkanların transfer işlemleri için doğru çözümü bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Aktif ve güvenilir montaj atölyemiz, her türlü ihtiyacınızı, hatta en özel ürün taleplerinizi bile karşılayabilir. Montajlarımızın pek çoğu kısa 
süre içerisinde gerçekleştirilerek, testlere tabi tutulur ve hızlı bir şekilde tarafınıza gönderilir.

KOMPOZIT HORTUM VE BAĞLANTI ELEMANLARI

Trelleborg Fluid Handling Solutions Trelleborg endüstriyel çözümler 
bölümünün bir parçasıdır.
Clermont-Ferrand, Fransada bulunan, 1000 den fazla çalışanı ve 
merkez ofisi ile, Trelleborg Fluid Handling Solutions, düşük ve orta 
basınç endüstriyel hortumlar, petrol ve deniz hortumları, kauçuk 
levha ve matlar ve genleşme ürünleri ile her durumda optimum 
çözümler sunan anahtar bir oyuncudur.

Fransa, İspanya, İsveç ve Türkiye’deki üretim tesislerinde, her 
durum için yüksek performanslı ve ideal çözümler sağlamaktadır.
Trelleborg Fluid Handling Solutions, farklı işlerde ve uygulamalarda 
taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için, geniş ve rekabetçi 
ürün yelpazesi ile çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Trelleborg, zorlu ortamlarda kritik uygulamaları mühürleyen, durduran ve koruyan işlenmiş polimer çözümlerinde bir dünya lideridir. 
Yenilikçi çözümleri, müşterilerin performanslarını sürdürülebilir bir şekilde hızlandırır. Trelleborg Grubu dünyada yaklaşık 50 ülkedeki 
faaliyetleriyle yılda 32 milyar İsveç Kronu (yaklaşık 3,28 milyar Avro veya 3,69 milyar Amerikan Doları) satış yapmaktadır. Grup, yanı sıra 
beş iş alanından oluşmaktadır: Trelleborg Coated Systems (Kaplama Sistemleri), Trelleborg Industrial Solutions (Endüstriyel Çözümler), 
Trelleborg Offshore & Construction (Açık Deniz ve İnşaat), Trelleborg Sealing Solutions (Yalıtım Çözümleri) ve Trelleborg Wheel Systems 
(Tekerlek Sistemleri). Trelleborg hisse senetleri 1964 yılından bu yana borsada işlem görmektedir ve Nasdaq Stockholm, Large Cap.  
(Büyük Sermayeler Borsası) tarafından kote edilmiştir. www.trelleborg.com

TRELLEBORG
FLUID HANDLING SOLUTIONS

Industrial hoses Oil & Gas hoses Expansion joints Rubber sheeting and matting

Trelleborg Coated Systems Trelleborg Industrial Solutions Trelleborg Sealing SolutionsTrelleborg Offshore & Construction Trelleborg Wheel Systems



TRELLFLEX kompozit hortum ve tertibatları, 
zorlu ortam koşullarında,  agresif ürünlerin 
aktarımı için son derece esnek çözümler 
sunar.

TRELLFLEX 
ÇÖZÜMLERI

Yakıt İkmali
Kara ve demiryolu tankerleri
İşleme faaliyetleri



KİMYASALLAR
KIMYASAL MADDELER IÇIN ÖNERILEN 
TRELLFLEX SERISI

CHEM Kimyasal ve aşındırıcı ürünler

CHEM PTFE Çok agresif veya çok korozif kimyasallar

ÇALIŞMA 
BASINCI

10	 bar

14	 bar

İÇ TEL DIŞ TEL

PG Polipropilen Galvanize çelik

PS Polipropilen Paslanmaz çelik

SG Paslanmaz çelik Galvanize çelik

SS Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

TRELLFLEX 
CHEM 14

SS
PS

10

KIMYEVI MADDE TRANSFERI 
IÇIN TRELLFLEX ÜRÜN ARALIĞI

İÇ TÜP
ÇALIŞMA 
BASINCI YAY SICAKLIK STANDART

10 bar 14 bar

TRELLFLEX 
CHEM

TRELLFLEX CHEM 10 PG    DN     10 bar     -30/+100°C      PP    
EN 13765:2018     Type 2     QQ/YYYYTRELLFLEX CHEM 10 PG    DN     10 bar     -30/+100°C      PP    

EN 13765:2018     Type 2     QQ/YYYY TRELLFLEX CHEM 10 PG
PP

Polipropilen  

PG
PS
SG
SS 

- 30°C/+ 100°C EN 13765

TRELLFLEX 
CHEM PTFE

TRELLFLEX CHEM PTFE 10 SG    DN     10 bar     -30/+115°C      PTFE    
EN 13765:2018     Type 2     QQ/YYYYTRELLFLEX CHEM PTFE 10 SG    DN     10 bar     -30/+115°C      PTFE    

EN 13765:2018     Type 2     QQ/YYYY TRELLFLEX CHEM PTFE 10 SG PTFE  
SG
SS - 30°C/+ 115°C EN 13765



DIZAYN
TRELLFLEX kompozit hortumlar, iki çelik tel arasına sarılmış 
çok katmanlı folyolardan tasarlanmıştır.
Tellerin kaplaması ve folyo tipi (PP, PA, PTFE) petrol, 
kimyasallar ve uygulama gerekliliklerine dayanacak şekilde 
optimize edilmiştir.

ÇAPLAR
Çaplar 25 ila 250 mm arasında değişebilir.

Başvurunuz herhangi bir özel tasarım 
gerektiriyorsa, ihtiyaçlarınızı karşılamak için size 
özel çözümler de sunabiliriz, lütfen bize danışın.

ALANINDA KANITLANMIŞ BİR TEKNOLOJİ 

ISO
14001

9001

EN
13765

BS
5842

MÜŞTERIYE ÖZEL TASARIM



RIHTIM UYGULAMALARI 

PETROL SEVKIYATI

UC BAĞLANTI
40 yıllık tecrübesiyle, Trelleborg Sıvı Taşıma Çözümleri, 
flanşlı, dişli, 1/2 simetrik, kamlok kaplinler vb. gibi uç 
bağlantısı gereksinimlerinize uyacak şekilde her türlü özel 
hortum montajını sağlayabilir.

AKSESUARLAR
Talep edilmesi halinde kuru bağlantı 
kaplinleri, izolasyon flanşı, destekleyici 
cihazlar vb. gibi eksiksiz bir aksesuar 
yelpazemiz mevcuttur.

KAPLİNLER VE AKSESUARLAR

ÇATI GIDERI

YAKIT IKMALI

TANK BOŞALTMA

İŞLEME

YÜKLEME KOLLARI 

1/2
Simetrik 

Flanşlı 
Dişli



AKARYAKIT VE 
PETROL

TRELLFLEX 
OIL 10

14

PG
GG

AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERI TRANSFERI IÇIN TRELLFLEX İÇ TÜP
ÇALIŞMA BASINCI

YAY SICAKLIK STANDART
4 bar 10 bar 14 bar

TRELLFLEX 
OIL

TRELLFLEX OIL 10 AA - EN 13765:2018 - DN - Type 2 - WP 10 bar - -30°C to +100°C - PP - QQ/YYYYTRELLFLEX OIL 10 AA - EN 13765:2018 - DN - Type 2 - WP 10 bar - -30°C to +100°C - PP - QQ/YYYY
PP

Polipropilen  
AA
AG
GG

- 30°C/+ 100°C EN 13765

TRELLFLEX 
BIOFUEL

TRELLFLEX BIOFUEL 14 SS - EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar - -30°C to +115°C - PA - QQ/YYYYTRELLFLEX BIOFUEL 14 SS - EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar - -30°C to +115°C - PA - QQ/YYYY
PA

Poliamid 
SS
GG - 30°C/+ 100°C EN 13765

TRELLFLEX 
JET

TRELLFLEX JET 14 SS - EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar - -30°C to +115°C - PA - QQ/YYYYTRELLFLEX JET 14 SS - EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar - -30°C to +115°C - PA - QQ/YYYY
PA

Poliamid 
SS
GG - 30°C/+ 100°C EN 13765

TRELLFLEX 
OIL VR

TRELLFLEX OIL VR - EN 13765:2018 - Type 1 - DN - WP 4 bar - -20°C to +60°C - PP - QQ/YYYYTRELLFLEX OIL VR - EN 13765:2018 - Type 1 - DN - WP 4 bar - -20°C to +60°C - PP - QQ/YYYY
PP

Polipropilen  PG - 30°C/+ 100°C EN 13765

TRELLFLEX 
ROOF DRAIN

PP
Polipropilen  SS - 30°C/+ 100°C EN 13765

AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERI IÇIN 
ÖNERILEN TRELLFLEX SERISI

OIL Ağır petrol ürünleri ve türevleri

BIOFUEL Biyoyakıt, etanol ve bitümen 
emülsiyonlarının

JET Jet A1, AVGAS, kerosene

OIL VR Hidrokarbon buharları geri kazanımı

ROOF DRAIN Yüzer çatı tankları tahliyesi

ÇALIŞMA 
BASINCI

4	 bar

10	 bar

14	 bar

İÇ TEL DIŞ TEL

AA Alüminyum Alüminyum

AG Alüminyum Galvanize çelik

GG Galvanize çelik Galvanize çelik

PG Polipropilen Galvanize çelik

SS Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik
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BU Fluid Handling Solutions, Trelleborg Industrie SAS, ZI La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 Clermont-Ferrand cedex 2, France
Tel +33 (0)4 73 25 81 00, Fax +33 (0)4 73 25 82 17, tes.serviceclients@trelleborg.com, www.trelleborg.com/fluidhandling

W W W.TRELLEBORG.COM

Trelleborg, zorlu ortamlarda kritik uygulamaları mühürleyen, 
durduran ve koruyan işlenmiş polimer çözümlerinde bir dünya 

lideridir. Yenilikçi çözümleri, müşterilerin performanslarını 
sürdürülebilir bir şekilde hızlandırır. 


