TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS
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Innan du anvander slangen forsta gangen bor du gora foljande for att forhindra att den transporterade vatskan forandras.

* Fyll slangen med vatten (+70°C/+80°C).

 Behall vattnet i slangen minst 2h.

* Fortséatt sedan att reng6ra slangen pa ditt vanliga satt och folj rekommendationerna nedan for att forhindra en alltfér snabb aldring av slangen.

¢ Dessa rekommendationer ar baserade pa en till tva rengéringscykler per dag (maximalt 15 minuter fér kemiskrengoring)
¢ Varje rengoringscykel maste efterfoljas av komplett skéljning.
* For andra kemikalier, koncentration, varaktighet, frekvens eller temperatur, vanligen kontakta oss for att hitta Idmplig slang for din applikation.

CITERDIAL SUPERVRAC AL EC ALIKLER D MILLESIME
Max LACTADIAL - ALCODIAL  TRELLVAC AL EC ALALIKLER D TRELLVIN
IAMINY VINITRELL - LACTADIAL ALIKLER G2 - BIOVAST  MULTIDIAL UPE
TRELLEBORG totalt PLUS BIOCLEAN - KLENET FOOD 10 HOT EU
PUREAQUA - FOOD 10 BEERDIAL
OIL EU - BERGALAV G2

Varm vatten m_ax 30 e max 90°C
minuter

i\nga max 10 eller | * max 110°C under

e max 95°C

¢ max 130°C under max 30 minuter

(cirkulerande) 30 minuter max 10 minuter
o T * 0.1% vid max 85°C
p y ¢ 3% vid rumstemperatur
Fosforsyra * 1% vid max 85°C
Y ¢ 3% vid rumstemperatur
Klorforeningar (saltsyra, « 1% vid max 70°C
natriumhypoklorit...) max 15 °
Natriumhvdroxid minuter * 2% vid max 80°C * 2% vid max 60°C * 2% vid max 80°C
Yy * 5% vid rumstemp. * 5% vid rumstemperatur * 5% vid rumstemp.

e 1.5% vid max 85°C
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Vateperoxid 3% vid rumstemperatur « 3% vid rumstemp.

Perattiksyra * 0.5% vid rumstemp. e 1% vid rumstemperatur ¢ 1% vid max 50°C

Vi rekommenderar regelbunden kontroll av slangen (innertub och yttergummi) for att
D sakerstdlla att slangen fortfarande ar saker att anvanda eftersom dess ursprungliga
egenskaper sa smaningom forandras vid anvandning.

O Lagring Undvik direkt (sol)ljus och varme. Anvand genomborrade pluggar vid behov.

O Stillastaende vatska Forbjudet med undantag for ALCODIAL eller MULTIDIAL UPE under begransad tid.

® Varning Anvand inte hogtrycksrengoring for att rengdra slangen invandigt.




