SOLUCIONES TRELLEBORG PARA LA CONDUCCION DE

PETROLEO Y GAS

Mangueras composite/Petroleo

USosS

Las mangueras GUTTELING LPG WHITE estan especialmente
disenadas para su uso con fluidos transportados totalmente
refrigerados hasta -50°C en barcos, barcazas y terminales
maritimas. Este uso incluye los siguientes medios: amoniaco,
acetaldehido, butadieno, butano, propano, butileno, dimetilamida,
etilamina, cloruro de etilo, metilacetileno, bromuro de metilo
propano, propadieno, propileno, cloruro de vinilo y gases
refrigerantes. Las mangueras GUTTELING LPG WHITE también son

adecuadas para: etileno liquido a -105°C y etano liquido a -88°C.
Carga ligera Usos en tierra
Carga estandar Usos en tierra y alta mar

Carga pesada Usos en alta mar

PROPIEDADES FiSICAS

e Alargamiento maximo: 10% sobre presion de prueba

2.5 ohm p/m < 2”

1.0 ohm p/m >/=2"

10° p/m

5x presion de trabajo (factor seg. 5:1)

e Resistencia eléctrica:

e Giro maximo:

*  Presi6on min. rotura:

e Caudal max.: bajo peticion

* Resistencia max. traccion: bajo peticion
bajo peticion

-105°C hasta +50°C

(-157F hasta +121F)

e Pérdidas de presion:
e Rango temperatura:

T«

FLUIDOS

TRELLEBORG

DESCRIPCION TECNICA

Alambre interior: Acero inoxidable 316

Revestimiento: Tejidos de poliamida y lAminas de BOPP

Cubierta: Poliamida

Alambre exterior: Acero inoxidable 316

ESTANDAR/HOMOLOGACION

Las mangueras GUTTELING GLP WHITE se fabrican y
prueban segln normas internacionales como la EN
13766y el cédigo IMO IGC.

(EN)

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Las longitudes ensambladas se entregan con certificado de
prueba de presion.




Q@ PETROLEO Y GAS

Carga mediana, 14 bar

Diametro interior

Presion max. de carga

GUTTELING LPG WHITE

Radio de curvatura

Longitud maxima

pulgadas mm PSI bar pulgadas mm Ib/ft kg/m ft m
1 28 200 14 5.9 150 0.6 0.9 100 30
1.5 40 200 14 7.9 200 1.1 1.6 100 30
2 50 200 14 7.9 200 1.6 24 100 30
2.5 65 200 14 7.9 200 21 3.2 100 30
3 80 200 14 9.8 250 3,3 4.9 100 30
4 100 200 14 19.6 500 6 9 100 30
6 150 200 14 25.9 660 8.4 12.6 100 30
8 200 200 14 35.8 910 13.5 20.1 100 30
10 250 200 14 59.1 1500 16 23.9 100 30
12 300 200 14 70.9 1800 24 .1 36 82 25

Carga pesada, Clase B, tipo 1

Diametro interior

Presion max. de carga

Radio de curvatura

Longitud maxima

pulgadas mm PSI bar pulgadas mm Ib/ft kg/m ft m
1 28 300 21 6.5 165 0.7 1.1 100 30
1.5 40 300 21 8.3 210 1.3 1.9 100 30
2 50 300 21 8.5 215 1.7 25 100 30
2.5 65 300 21 9.4 240 2.2 3.3 100 30
8 80 300 21 11.6 295 3.6 5.3 100 30
4 100 300 21 21.3 540 6.4 9.4 100 30
6 150 300 21 29.5 750 8.9 13.1 100 30
8 200 300 21 39.3 1000 14.1 21.2 100 30
10 250 300 21 59.1 1500 16.5 24.5 100 30

Carga pesada, Clase A, tipo 1

Diametro interior

Presion max. de carga

Radio de curvatura

Longitud maxima

pulgadas mm PSI bar pulgadas mm Ib/ft kg/m ft m
1 28 360 25 6.5 165 1.0 1.4 65 20
1.5 40 360 25 8.3 210 1.6 2.2 100 30
2 50 360 25 8.5 215 2.0 2.8 100 30
2.5 65 360 25 9.4 240 2.6 3.6 100 30
3 80 360 25 11.6 295 3.9 5.6 100 30
4 100 360 25 21.3 540 6.7 9.7 100 30
6 150 360 25 29.5 750 9.7 13.8 100 30
8 200 360 25 39.3 1000 14.9 22.2 100 30
10 250 360 25 59.1 1500 16.7 24.9 100 30
Esta informacion es orientativa, las dimensiones y pesos indicados son aproximados.
Nos reservamos el derecho a alterar o modificar las especificaciones si lo consideramos necesario.
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