HITRI NAPOTKI ZA UPORABO PNEVMATSKIH CEPOV SAVA
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POSTOPEK OPOZORILO

Dolocite zastojni tlak in izberite Za pravilno izbiro p cepa SAVA vedno
ustrezen pnevmatski ¢ep SAVA. pos tabelo tehnicnih

POSTOPEK OPOZORILO

Preglejte in pripravite: vir zraka, ¢ep,
kontroler in dovodne cevi na mestu
uporabe pnevmatskega cepa.

Pred uporabo pnevmatski ¢ep SAVA in ostalo
opremo temeljito preglejte.

F alip p! so za

porab i, zato jih jajte in odstranite
iz uporabe.
POSTOPEK OPOZORILO
Ocistite cev, v kateri bo pnevmatski Se tako majhni ostri delci, kot posledica neoéiséene
Cep SAVA uporabljen. cevi lahko trajno poskodujejo pnevmatski ¢ep SAVA.
POSTOPEK OPOZORILO

PovefZite vir zraka, kontroler in
pnevmatski ep SAVA.

Pnevmatski ¢ep SAVA lahko polnite le s pomocjo
tlaéno ustreznega kontrolerja. Varnostni ventil na
kontrolerju mora v pop i ustrezati

tlaku v pnevmatskem éepu SAVA.

POSTOPEK OPOZORILO
Pnevmatski Cep SAVA vstavite v cev. Pnevmatski ¢ep SAVA naj bo postavljen v
polozaju v sredino p! cevi.
POSTOPEK OPOZORILO
Namestite varnostno podporo za Neuporaba podpore lahko v primeru prekoracitve
pnevmatski cep SAVA. tlaka p ¢i nevarnost poskodb ljudi.
POSTOPEK OPOZORILO
Pnevmatski ¢ep SAVA napihnite do Zadrz je v bliZini p ' Cepa SAVA, ko
nazivnega tlaka. je le ta pod tlakom, je prepovedano!
Nikoli ne pi ¢cite nazivnega del ga tlaka v
pnevmatskem cepu SAVA.
POSTOPEK OPOZORILO

Med delom preverjajte tlak v
pnevmatskem Cepu SAVA.

V primeru opazene spremembe tlaka, tlak v
pnevmatskem Eepu SAVA uravnajte na vrednost
predpisanega delovnega tlaka.

POSTOPEK

Po kon¢anem delu sprostite zastojni
tlak.

OPOZORILO

P jenje cepa, i j tlaku
lahko povzroéi nekontroliran premik ¢epa v smeri
zastojnega tlaka.
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‘l POSTOPEK OPOZORILO

KORAK Spraznite pnevmatski ¢ep SAVA Pred jem cepa p p bi
10 prisotnost zastojnega tlaka.

% POSTOPEK OPOZORILO

[ ) Po uporabi izpraznjen pnevmatski Upostevajte navodila za ¢iSéenje in hranjenje
KORAK
11 Cep SAVA in ostalo opremo odistite in pnevmatskega ¢epa SAVA.
shranite skladno z navodili.

@ POSTOPEK OPOZORILO
ROR At Pnevmatski éevp SAVA in pstalo Poskod: .' delel al.i ." d a p

( % 12 opremo natanéno preglejte. jajte in iz

Neupostevanje navodil lahko povzro¢i nastanek razliénih poskodb, zato pred uporabo poleg hitrih na-
potkov obvezno preberite tudi celotna navodila za uporabo, ki jih lahko najdete na spodnjih naslovih:
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VAROVALNA OPREMA:

Pri delu s pnevmatskimi ¢epi SAVA vedno uporabljajte sledeca osebna varovalna sredstva: zascitno obleko, zas¢itno
Celado, varovalna ocala, zascitne rokavice, obutev in zascito sluha.

TEMPERATURNO OBMOCJE:
Temperaturno obmocje uporabe je od -20 do +80 °C. Uporaba izdelka pri temperaturah, nizjih od -20 °C,

ne sme preseci 100 °C.

Standardna izvedba pnevmatskih ¢epov SAVA NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

Pri uporabi pnevmatskih ¢epov SAVA je uporaba odprtega ognja in kajenja prepovedana.

1ZBIRA USTREZNEGA PNEVMATSKEGA CEPA SAVA:
Pri izbiri ustreznega pnevmatskega ¢epa SAVA si pomagajte s tabelami tehni¢nih podatkov in napisi na izdelkih.

Pnevmatski ¢epi SAVA niso odporni na vse vrste kemikalij. Pri izbiri med NrBr, CR in NBR izvedbo ¢epa si pomagajte
s tabelo odpornosti gumenih materialov ali pa se posvetujte s proizvajalcem.
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